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Induktiver Sensor KBK 
 

Technische Daten: Schaltabstand und Schaltweg der Überlastkupplung entnehmen  

 
Sie bitte der zugehörigen Montageanleitung. 

• Elektrische Daten:   

  Elektrische Ausführung DC PNP 

  Betriebsspannung 10 … 30 V DC 

  Stromaufnahme <10 mA (bei 24 V DC) 

  Schutzklasse III 

  • Ausgänge   

  Ausgangsfunktion  Schließer 

  Strombelastbarkeit 100 mA 

  Spannungsabfall < 2,5 V 

  Kurzschlussschutz ja, getaktet 

  Verpolungsschutz ja 

  Überlastfest ja 

  Schaltfrequenz 700 Hz 

  • Erfassungsbereich   

  Nennschaltabstand (sn) 4 mm, bündig einbaubar [b] 

  Gesicherter Schaltabstand 0 … 3,24 mm 

  Korrekturfaktoren Metall St37 = 1 / V2A ca. 0,7 / Ms ca. 0,5 / Al ca. 0,4 / Cu ca. 0,3 

  • Umgebungsbedingungen   

  Temperaturbereich -25 … 70°C 

  Schutzart IP67 

  • Zulassungen / Prüfungen    

  EMV EN 60947-5-2 

  MTTF 1642 Jahre 

  • Mechanische Daten 

   Gehäusewerkstoffe Messing weißbronzebeschichtet 

  Gewicht 0,03 kg 

  • Anzeige/Bedienelemente   

  Schaltzustandsanzeige 4 x gelbe LED, rundum sichtbar 

  • Elektrischer Anschluss M12 - Steckverbindung - A - coded, Kontakte vergoldet 

 
Maßzeichnung / Pinnbelegung 
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