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选型指南

100
Code L
LS62S

Code 材质 表面处理

LS62S SUS304 镜面抛光

型号
D D H h A T

参考重量

(kg/pcs)Code L
1

LS62S 100 9 12.8 49 19 77 4 0.14

橡胶套

A

h

H

T

16

16
42
28

90°

D

D1

M6用锥孔

定位弹簧钢珠

圆形拉手 带垫可折叠外装型圆形拉手 带垫可折叠外装型

圆形拉手 带垫可折叠外装型 天发货5
code

椭圆拉手 圆角内装型

选型指南

114
Code L

LS103Z

Code 材质 表面处理/颜色

ADC 静电喷涂（黑色)

铝合金

喷塑(黑色)

喷砂阳极氧化

烤漆(银色)

烤漆(黑色)

SUS304 镜面抛光

LS103Z

LS82AB

LS83A

LS84A

LS84AB

LS85S

型号
L A B H M h

参考重量

(kg/pcs)Code L

127 20 13 41 M6 10 0.09

83

16 8 38 M5 13

0.03

108 0.04

133 0.05

158 0.05

183 0.06

127

20 13 51 M6 12

0.1

165 0.13

216 0.14

110
16 10

35

M5

6 0.14

130 40 8 0.16

108
12 8 40 10

0.17

128 0.2

108

16 8 38 10

0.04

133 0.04

158 0.05
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