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带盖拉手 外装型

选型指南

100
Code L
LS35S

Code
拉手 盖

材质 表面处理 材质 颜色

ABS 白色相当于SUS304 抛光LS35S

型号
L L H h D A

重量

(g)

适用螺栓

Code 螺栓 数量

118 33.5 22 11.5 18 62 M5 2

1

LS35S 100
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h
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10.5

L1
L

5.25

A

天发货5
code

天发货5
code

选型指南

80
Code L
LS36A

Code 材质 表面处理

SUM22L 镀铬

SUS304 抛光

铝合金

抛光

静电喷涂(黑色亚光)

黑色阳极

LS36C

LS36S

LS36A

LS36AC

LS36AB

型号
L

容许负载

(N)

参考重量

(g)Code L

88

2500

76

108 88

133 103

168 125

208 150

258 180
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4－R3
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32 40

R11

L
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2－M5( )

方型拉手 圆角内装型


