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LCU-H  轻型高速版驱动器 

H高压进气口
High Pressure Air 

G夹爪端 Φ6mm
Gripper Port Φ6mm

• 紧凑型柔触夹爪无源控制器。体积小，重量轻，安装方便。
• 小巧轻便。
• -90~300kPa输出气压范围，全面支持从柔喙到柔触手指和吸盘的驱动。

工作参数

名称 范围 名称 范围

尺寸 64×31×85 mm 净重 350g

输出气压 -90~300kPa 寿命 500万次

正压流量 165L/min
输出气源

０.45~1.00MPa干燥清洁

55L/min 流量﹥200L/min负压流量

控制方式 外接电磁阀控制

L低压进气口
Low Pressure Air
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二位五通电磁阀

精密调压阀

LCU-H 本体 

进气口

0.4-0.6MPa

高压口[H]

0.4-0.6MPa

低压口[L]

0-300kPa
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常压真空

张开 放松 抓合

张开放松抓合

三位五通电磁阀

精密调压阀

LCU-H 本体 

进气口

0.4-0.6MPa

高压口[H]

0.4-0.6MPa

低压口[L]

0-300kPa


