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NORMALIEN

Endschalter Limit switch Contacteur de fin de course
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Maschine

- Funktionsanzeige iber LED
- Function indication via LED

- Affichage de la fonction par DEL ‘ ‘
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- Temperaturbestiindigkeit bis 100 °C. - Thermal endurance up to 100 °C. - Tenve en température constante jusqu’a 100 °C.
- Spritzwassergeschiitzt nach IP 66. - Splash-proof to IP 66. - Protection contre les projections d’eau
- Arbeitsschaltabstand 2 mm. - Work-switching gap 2 mm. selon le type de protection IP 66.
- L'intervalle de communication dv travail 2 mm.
- Bertihrungslos durch Prizisionssensorik. - Contactless through precisions sensor technology.
- Endlose Wiederholgenauigkeit. - Infinite repeat accuracy. - Sans contact grdce  la technique sensorielle.
- Kein Verschleif. - No wear. - Reproduction exacte en fonctionnement continu.
- Tugentlastung durch Gewinde in Stecker und Dose. - Strain relief via threads in plug and socket. - Pas de verrouillage.
- Feinsteinstellung durch optische Anzeige (LED) - Fine adjustment via optical display (LED) - Réglage de la position du capteur par vis.
und 27608. and 77608. - Réglage fin gréce d I'indicateur optigue (DEL)
- Betriebsspannung 10 - 30 V DC. - Operating voltage 10 - 30 V DC. et 17608.
- Strombelastbarkeit 200 mA. - Current-carrying capacity 200 mA. - Tension de fonctionnement 10 - 30 V DC.
- PNP-Schliefer. - PNP make contact. - Charge de courant maximale 200 mA.

- PNP contact @ fermeture.
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