
Überwurfmuttern  
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Bestell-Nr. Bezeichnung

6 7/16 - 20 UNF 14 12,5 0,9 7000380700 40-N-6-SST

8 1/2 - 20 UNF 16 13 1,2 7000381100 40-N-8-SST

10 5/8 - 20 UN 19 14 1,6 7000381500 40-N-10-SST

12 3/4 - 20 UNEF 22 15 2,0 7000381900 40-N-12-SST

14 7/8 - 20 UNEF 25 15 2,4 7000382300 40-N-14-SST

15 7/8 - 20 UNEF 25 15 2,4 7000382700 40-N-15-SST

16 7/8 - 20 UNEF 25 15 2,3 7000383100 40-N-16-SST

18 1 - 20 UNEF 30 15,5 4,0 7000383400 40-N-18-SST

20 1 1/8 - 20 UN 32 15,5 3,9 7000383800 40-N-20-SST

22 1 1/8 - 20 UN 32 15,5 3,7 7000384200 40-N-22-SST

 Die Überwurfmuttern sind zur
Verringerung der Montagekräfte
innen versilbert.
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